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Die Produktbeschreibungen in unseren Veröffentlichungen sind nach bestem Wissen erfolgt. Sie entsprechen
dem derzeitigen Stand der Technik und unserem Kenntnisstand. Bei den Angaben handelt es sich um
allgemeine Beschreibungen von Eigenschaften unserer Produkte, die nicht bei jedem Anwendungszweck und
unter allen Bedingungen zutreffen müssen. Die Beschreibungen befreien den Anwender nicht von eigenen
Prüfungen der Produkte hinsichtlich ihrer Eignung für den beabsichtigten Anwendungszweck. In Zweifelsfällen
sollte eine Abstimmung mit unserem Hause erfolgen.

The product descriptions in our publications are correct to the best of our knowledge. They reflect the
present state of the technology and our capabilities. The details are a general description of the
characteristics of our products, which do not necessarily apply to every purpose or under all conditions.
The descriptions do not release the user from the responsibility of testing of the products for suitability the
specific purpose. In cases of doubt, please contact our Service Department.

 Draka 1995/QM(F)-EL-04/6010/01

Wärmebeständige Fahrzeugleitungen Heat resistance Automotive cables

FLR6Y-B
FLR6Y-B sn

-40°C bis/up to +200°C/3000h

LEITER: CONDUCTOR:
Cu-ETP1 - A011 - C Cu verzinnt gem. EN 13602 Cu-ETP1 - A011 - C Cu tinned acc. to EN 13602
Cu-ETP1 - A011 - C Cu blank gem. EN 13602 Cu-ETP1 - A011 - C Cu bare acc. to EN 13602
Leiter gem. LV112 Typ B Conductor acc. to LV 112 type A

ISOLIERUNG: INSULATION:
FEP FEP
Materialeigenschaften gem. ISO 6722 Klasse F Material properties acc. to ISO 6722 class F
Abmessungen gem. LV 112 Dimensions acc. to LV 112

HERSTELLERKENNZEICHNUNG: MANUFACTURER IDENTIFICATION:
Etikettierung DRAKA DE By labels DRAKA DE

BESONDERE EIGENSCHAFTEN: SPECIAL PROPERTIES:
 Sehr gute Öl- und Kraftstoffbeständigkeit
 Sehr gute Witterungs– und Ozonbeständigkeit
 Sehr hohe Temperaturbeständigkeit

 Very good oil- and fuel resistance
 Very high resistance to atmospheric conditions and ozone
 Excellent temperature resistance

LIEFERART: FORM OF DELIVERY:
 In Behältern gem. DIN 46396  In barrels acc. to DIN 46396
 Auf Spulen  On reels

BEISPIEL FÜR BESTELLBEZEICHNUNG: EXAMPLE FOR ORDER IDENTIFICATION:
FLR6Y-B sn 0,5 RT FLR6Y-B sn 0,5 RD

BEMERKUNGEN: REMARKS:

Leiter/Conductor Leitung/Cable
Nenn-
querschnitt

Anzahl
Einzeldrähte

Durchmesser
Einzeldrähte
max.

Durchmesser
max.

Widerstand
bei 20°C
max.

Isolierung
Wanddicke
min.

Außendurchmesser
min. max.

Gewicht
ca.

Nominal
cross-section

Number of
single wires

Diameter of
single wire
max.

Diameter
max.

Resistance
at 20°C
max.

Insulation
wall thickness
min.

Outside diameter
min. max.

Weight
approx.

mm² mm mm m/m mm mm mm kg/1000m

0,5 16 0,21 1,00 37,1 0,22 1,4 1,6 7,11
0,75 24 0,21 1,20 24,7 0,24 1,7 1,9 10,33
1,0 32 0,21 1,35 18,5 0,24 1,9 2,1 13,49
1,5 30 0,26 1,70 12,7 0,24 2,2 2,4 17,54
2,5 50 0,26 2,20 7,6 0,28 2,7 3,0 28,28
4,0 56 0,31 2,75 4,7 0,32 3,4 3,7 44,28
6,0 84 0,31 3,30 3,1 0,32 4,0 4,3 63,96


