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Rundleitungen

Spezial — Gummileitung fur Windkraftanlagen

WINDFLEX
angelehnt an /

similar to

Round cables

Special rubber cable for wind turbines

HD 22.1 / HD 22.4

Aufbau

Leiter:

Isolierung:

Aderanordnung:

Innenmantel:

Mantel:

Verwendung

Diese Leitungen sind bestimmt fir die Verwendung bei mittleren

Kupfer, blank, feindrahtig Klasse 5
nach DIN VDE 0295.

Gummi

nach DIN VDE 0207 Teil 20,
Wanddicke und Durchmesser
siehe Tabelle

Adern verseilt

Gummi
nach DIN VDE 0207 Teil 21
Wanddicke siehe Tabelle

Gummi

angel. an DIN VDE 0207 Teil 24,
Wanddicke und Aufendurchmesser
siehe Tabelle.

mechanischen Beanspruchungen in Windkraftanlagen.

Diese Leitungen dirfen bei geschutzter, fester Verlegung in
Rohren oder in Geraten sowie als Lauferanschluf3leitung
von Motoren jeweils mit einer Nennspannung bis 1000 V
Wechselspannung oder einer Gleichspannung bis 750 V
gegen Erde betrieben werden.

Datenblatt-Nr./Data Sheet No.: DS 033-2003

Die Produktbeschreibungen in unseren Verdffentlichungen sind nach bestem Wissen erfolgt. Sie entsprechen
dem derzeitigen Stand der Technik und unserem Kenntnisstand. Bei den Angaben handelt es sich um
allgemeine Beschreibungen von Eigenschaften unserer Produkte, die nicht bei jedem Anwendungszweck und
unter allen Bedingungen zutreffen missen. Die Beschreibungen befreien den Anwender nicht von eigenen
Priifungen der Produkte hinsichtlich ihrer Eignung fiir den beabsichtigten Anwendungszweck. In Zweifelsfallen

sollte eine Abstimmung mit unserem Hause erfolgen.

Construction
Conductor: Copper plain, fine wire class 5
according to DIN VDE 0295.
Insulation: Rubber

acc. to DIN VDE 0207 part 20,
Wall thickness and diameter
see table

Core arrangement: Cores layed up.

Inner sheath: Rubber
acc. to DIN VDE 0207 part 21
Wall thickness see table

Sheath: Rubber
sim. to DIN VDE 0207 part 24,
Wall thickness and outside diameter
see table.

Application

These cables are intended for use at medium mechanical
stresses in wind turbines.

When permanently laid with protection in conduits or in
equipment these cables may be used as rotor connecting cable
of motors with a rated voltage up to 1000 V ac or a dc voltage up
to 750 V to earth.
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The product descriptions in our publications are correct to the best of our knowledge. They reflect the present
state of the technology and our capabilities. The details are a general description of the characteristics of our
products, which do not necessarily apply to every purpose or under all conditions. The descriptions do not
release the user from the responsibility of testing of the products for suitability the specific purpose. In cases of
doubt, please contact our Service Department.
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Technische Daten Technical data

Nennspannung Uy/U: 450/750 V Nominal voltage: 450/750 V
min. Temperatur an der Oberflache: Min. surface temperature:
fest verlegt: -40 °C fixed installation: -40 °C
bewegt: -40 °C moved: -40 °C
max. Temperatur am Leiter: +90°C Max. conductor temperature: +90°C
Biegeradius: nach DIN VDE 0298 Bending radius: according to DIN VDE 0298
Teil 3, Tabelle 2 part 3, table 2
- bewegt min.: 6 XD - moved min.: 6 XD
- fest installiert min.: 4XD - fixed min.: 4XD
Freie Hanghdhe unter Free suspension length in
Berucksichtigung von DIN VDE concideration of DIN VDE
0298 Teil 3 (15 N/mm?2 CU) 0298 P 3 (15 N/mm?2 CU)
max.: 50 m max.: 50 m
Prifungen: nach HD 22.4 Tests: according to HD 22.4
Brennverhalten: nach |IEC 60332-1 Behavior on fire: acc. to IEC 60332-1
(EN 50265-2-1) (EN 50265-2-1)
Olbesténdigkeit nach EN 60811-2-1 Qil resistance acc. to EN 60811-2-1
Rauchdichte nach EN 50268-2 Smoke density acc. to EN 50268-2
- Lichtdurchlassigkeit > 48 % - Visibility > 48 %

Korrosivitat der Brandgase

UV-Bestandigkeit

Aderkennzeichnung:

nach EN 50267-2

Leitung ist UV-bestandig

nach HD 308

Corrosive Gases

UV-resistant:

Core marking:

acc. to EN 50267-2

Cable is UV-resistant

acc. to HD 308

Core colours black with white
figures, green/yellow

Aderfarben: schwarz mit
weissen Ziffern, griin/gelb

Mantelfarbe: Schwarz Sheath colour: black
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dem derzeitigen Stand der Technik und unserem Kenntnisstand. Bei den Angaben handelt es sich um state of the technology and our capabilities. The details are a general description of the characteristics of our
allgemeine Beschreibungen von Eigenschaften unserer Produkte, die nicht bei jedem Anwendungszweck und products, which do not necessarily apply to every purpose or under all conditions. The descriptions do not
unter allen Bedingungen zutreffen missen. Die Beschreibungen befreien den Anwender nicht von eigenen release the user from the responsibility of testing of the products for suitability the specific purpose. In cases of
Priifungen der Produkte hinsichtlich ihrer Eignung fiir den beabsichtigten Anwendungszweck. In Zweifelsfallen doubt, please contact our Service Department.

sollte eine Abstimmung mit unserem Hause erfolgen.

Seite/Page 2 von/of 3



<> Draka

Industry & Specialty | Industrial

Leiter / Conductor

Ader / Core

Leitung / Cable

Aderzahl x Leiter- Widerstand max. | Isolierung Ader- Innenmantel- | Aulenmantel- | AufRen- Kabel-
Nenn- Durch- Q/km bei Wanddicke | Durch- Wanddicke Wanddicke durchmesser | Gewicht
querschnitt messer Nennwert messer Nennwert Nennwert min./max. ca.

ca. ca.
Number of Conductor- | Resistance max. | Insulation Core Inner sheath | Outer sheath Qutside Weight
cores x diameter Q/km at wall diameter | wall thickness | wall thickness Diameter approx.
nominal approx. thickness approx. nom. value nom. value min./max.
cross-sektion nom. value

20°C  90°C

mm? mm mm mm mm mm mm kg/km
12x1,5 1,6 13,3 16,96 0,8 3,2 1,2 1,7 18 -20 519
19x1,5 1,6 13,3 16,96 0,8 3,2 1,4 1,9 22-25 798
12x2,5 2,0 7,98 10,17 0,9 3,8 1,2 1,9 21-23 741
27x2,5 2,0 7,98 10,17 0,9 3,8 1,6 2,5 30-34 1610
36x2,5 2,0 7,98 10,17 0,9 3,8 1,7 2,6 34 - 37 1985
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