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Fiir die Rontgentechnik:
XRAYFLEX-Hochspannungsleitungen
und Garnituren

XRAYFLEX 1 x0,75 50kV OC 50F6 051

XRAYFLEX1 x 0,18 CrNi75kV OC 5DF6075

P S o e PN < e

KRAYFLEK 4x 25 250kV DC 50F6014

Verwendung

XRAYFLEX®-Hochspan-
nungsleitungen dienen im
Bereich der Réntgentechnik
zur Ubertragung von hohen
Gleich- oder Impulsspan-
nungen (typisch: 75 kV DC),
von Heizspannungen
sowie — falls erforderlich
von Steuerspannungen bis
3kVAC.

AulRerhalb der Réntgen-
technik stehen XRAYFLEX-
Leftungen mit beidseitig
montierten Innenraum-
Endverschlissen fiir Gleich-
und Wechselspannungs-
anwendungen zur
Verflgung.

Merkmale

Zum Teil weisen XRAYFLEX-
Leitungen eine Wechsel-
spannungsfestigkeit von bis
zu 50 kV AC auf.

XRAYFLEX-Leitungen sind
mechanisch hochflexibel
und kapazitiv optimiert.

Die zum Teil in Dreifach-
extrusion ausgefiihrten
XRAYFLEX-Leitungen
verhalten sich bei Puls-
betrieb mit Anstiegszeiten
vonrund 0,3...0,5 ms
unkritisch.

Durch ein elektrornagne-
tisch , dichtes"” und opti-
miertes Geflecht haben die
XRAYFLEX-|eitungen ein
ausgezeichnetes EMV-
Verhalten.

XRAYFLEX-Leitungen sind
tropenfest, abriehfest
und bestandig gegen UV-
Strahlen und Verfarbung.
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Eigenschaften

Elektrische Eigenschaften

Nenn- Aderzahl Bestell-Nr. Prif- Priif- Betriebs-  Schirm- Schirm-  Kopplungs- Teilent-  Gewicht  Durch-
span-  und spannung spannung kapazitdt induktivitdt  wider- widerstand  ladung messer
nung  Nenngquer- Stiick- Typ- bei 1 kHz* bei 16 kHz* stand bei TMHz/  bei 20 kV
DC schnitt priafung  prifung 30MHz AC
DC DC {AC)
kv mm? kv kv uFfkm mH/km Qfkm Qfkm pC kafkm mm
50 1x075 5DF6 051 60 65 0,2 <200 125 1.1
7% 3xi5 EDFE 071 20 ieoBo g2 0,8 £ 10 <20/ <250 370 16,5
7% 1x15 5DF6 072 90 106 0.14 0,6 £ 10 £20/<250 340 16,5
75 . 1x0,18CNi 5DFBO073 90 100 G4 10 £ 7 <20/< 250 322 18,5
75 1x15 5DFG 074 00 100{35) 0,155 0,66 £ 10 £20/<250 <10 340 16,7
75 1x0,18CNi BDF6075 90 10038 0,17 11 < 10 £20/<£250 <0 334 18,7
7% 3x15/05 EDF6 076 90 100 0,13 03 < 10 €20/ < 250 406 17.5
125 5x15+08 5D78128 130 183 8,15 0.5 < 10 220/ 250 380 253
160 3x156 5DF6 123 192 200 0,17 £ 10 <20/ < 250 925 27.8
250 4x25 BDFE 014 300 3135 < 10 1805 378
* Toleranz + 10%
Mechanische Eigenschaften {Auswahl}
Nenn- Aderzahl Bestell-Nr. Roienbiege- Rollenbiege- Wechsel- Wechsel- Lehnig- Statische Torsions- Minimaler
span- und prizfung prifung biege- biege- keit Flexibilitdt moment  Biegera-
nung Nennguer- Rollen-o Biegespiel-  priifung profung bei 90°m dius
DC schnitt zahl* Biage-a Biege- Rollenum-
spielzahl** tenkung/
feste
Verlegung
kv mm? mrm Stck mm Stck 3 ik Nm mm
B 1x075 BDEG 051 £25 150/100
7B 3x15 5DFE 071 250 30.000 150 25.000 = §5° <055 250150
75 1x15 5DF6 072 230 30.000 150 25.000 =507 <07 2504150
75 1x0,18CNi 5DF6 073 280 30.600 150 25,000 =50 <07 250/150
7%  1x1,5 5DFG 074 250 30.000 150 25.000 =50° £0,7 2501150
75 1x0,18CiINi BDFB 075 250 30.000 180 25.000 250° <07 2B0/160
75 3x1,505 5DF6 076 250 30.000 150 25.000 50° <065 250/750
125 3x1,5+05 B6DF6125 400 30.000 250 25.000 2 40° <08 400/250
i60 3x15 5DFG 123 425/275
250 4x25 5DF6 014 550/375

* 1 Spiel = 1 Hin- und Her-Bewegung = 2 einfache Bewegungen
*%1 Spiel = Biegung 0°/-30°/0°/+90%/0°



Garnituren (Beispiele)

O-Stecker gemél DIN 6838 (OS 75)

Steckerkontur: DIN 6838 Teil 1 (3polig)
DIN 6838 Teil 2 (4polig)

Betriebstemperatur; 5...70°C

Nennspannung; 75 kv DC

Flachstecker (FS 75)

Steckerkontur: flacher Stecker
Betrigbstemperatur: 5...70°C
Nennspannung: 75 kV DC

Winkelstecker (WS 75)

Steckerkontur: abgewinkelter Stecker
Betriebstemperatur: 5...70°C
Nennspannung: 75 kv DC




Von Neustadt
in die Weit

Kabel- und Leitungswerk
Neustadt /Co.

Vertrieb Hebezeug- und

Bergbauteitungen

Pecstfach 1520

D-26460 Neustadt/Coburg

Tel. ++49/9568-93-24 51
-2641

Fax ++49/9568-93-2058

Vertretungen in aller Welt

USA - Siemens Raleigh
Tel ++1/9193652-248
Fax ++1/9193652-589

Fernost - Weyenberg

Recources, Hong Kong
Tel. ++862/2987-2258
Fax ++852/2987-2268

Australien —

Siemens Melbourne
Tei. ++61/3 9420-7284
Fax ++61/3 9420-3410

Bereich

Energielibertragung und -verteilung
Geschéftsgebiet Starkstromkabel und -leitungen
Postfach 32 20

D-91050 Erlangen

hitp:/fwww.ev.siemens.de
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